Datablad /% Hoffmann Group

Kortborsaet HSS-Co8 nr. 113140, type FS med kassette, TiAIN, Type: 1-10

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 113540 1-10
GTIN 4045197008442
Artikelklasse 11B
Beskrivelse

Udfarelse:

Bestaende af kortbor nr. 113140.

Seerdeles robust og stabil som folge af den forstaerkede kernetykkelse.
Profilslebet, med hgj rundlgbsngjagtighed.

Med tilspidsning form S (speciel).

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4xd) pa NC-maskiner og -automater.
Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skaer Z: 2

Boromrade: 1-10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende stgrrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse
Bor i stigende starrelse 0,5 mm
Antal bor 19
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Boromrade 1-10 mm
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skaer Z 2
Belaegning TiAIN
Skaeremateriale HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerance, nom. & h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Indvendig keling nej
med kassette ja
Farvering uden
Produkttype Spiralbor
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Aluminiumskunststoffer betinget egnet 87 m/min N
?;gr:;?)ium (med korte egnet 56 m/min N
Alu > 10% Si betinget egnet 50 m/min N
Stal < 500 N/mm? egnet 50 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 35 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 30 m/min P
Stal < 1100 N/mm? egnet 12 m/min P
INOX < 900 N/mm? betinget egnet 15 m/min M
INOX > 900 N/mm? betinget egnet 10 m/min M
Ti > 850 N/mm? betinget egnet 6 m/min S
Uni betinget egnet
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Olie egnet
vad, maksimal egnet
Tilbehor

Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 4 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 9,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 7 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 6,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 2 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 4,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 9 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 5,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 1,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 T mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 3,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 10 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 8 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 7,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 3 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 8,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 2,5 mm
Kortbor HSS-Co8 FS @ DC h8 6 mm

113140 4
1131409,5
1131407
113140 6,5
113140 2
1131404,5
1131409
1131405,5
113140 1,5
1131405
1131401
113140 3,5
113140 10
1131408
1131407,5
1131403
113140 8,5
113140 2,5
1131406
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