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NC-håndrival-sæt, nr. 162900 med æske H7, Antal rivaler: 6

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 162925 6

GTIN 4045197994813

Artikelklasse 11O

Beskrivelse

Udførelse:
NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder
specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal
rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe
specialholdere. Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling. Str. 3
med centreringsspids, fra str. 4 på begge sider med centerboringer.
Rival-fremstillingstolerance iht. DIN 1420 for H7 boringstolerancefelt.
Indhold:
1 NC-rival af hver: Str. 3; 4; 5; 6; 8; 10
Leveringsomfang:
Rival-sæt med 6 dele og æske

Teknisk beskrivelse

Antal rivaler 6

Boretolerance H7

Skæremateriale HSS E

Norm Fabriksstandard
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Skaft DIN 1835 A med h6

Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul

Produkttype Phillips-bit

Tilbehør

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 3 162900 3

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 8 162900 8

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 6 162900 6

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 10 162900 10

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 4 162900 4

NC-rivalH7 Nominel ⌀ DC mm eller tommer 5 162900 5
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