Datablad /% Hoffmann Group

Krympepatron med kglekanaler og forstaerkede sider, HSK-A 100 kort,
Spende-@ D1: 6 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 308298 6
GTIN 4045197701640
Artikelklasse 31A
Beskrivelse

Udfarelse:

- Hojvarmefast stal.

- Integreret leengdejustering af veerktgjet, justeringsomrade 10 mm.

- Til HSS og HM.

- Skafter slebne efter haerdning (rolig gang!)

- Med Balluffchip-boring

- Glasperleblaest

- Med kolekanaler og gevind med las.

Fordel:

Optimeret konstruktion. Virker vibrationsdeempende, bedre emneoverflade, skansom for
spindel og veerktgj.

Anvendelse:

Til speending af vaerktej med cylinderskaft med tolerance hé. Egnet til induktiv-, kontakt- og
varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehor:

Krympepatronforlaengere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater, tilbehar nr. 354210 - 304755.
Kolekanaler: 1asbar

Udragende leengde, A-mal: 85 mm

Udvendig @ D: 26,9 mm

@ D,: 2T mm
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Teknisk beskrivelse

@D,

Udragende leengde, A-mal
Spaende-@ D,

Udvendig @ D
Kalekanaler

Adapter

Holder-standard
Holder-standard

Form

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal

21 mm

85 mm

6 mm

26,9 mm
lasbar
HSK-A 100 kort
ISO 12164-1
DIN 69893
A

G 2,5 ved 25000 min"

Rundlgbsngjagtighed <3um
Spantagningsstrategi HPC
Spantagningsstrategi HSC
Produkttype Krympepatron
Tilbehor

Underskab 354290
Koleadapter kort 4,5° Til speende-@ 6-9 mm 354235 6-9
Keleenhed Type CU1 354215 CU1
Skifteskive til spole SU1 Til spaende-@ 6-12 mm 354240 6-12
Krympningsapparat Type SU1 354210 SU1
Keleadapter lang 4,5° Til speende-@ 6-9 mm 354236 6-9
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