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6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 2,5mm

i

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 631729 2,5
GTIN 4062406060534
Artikelklasse 61A
Beskrivelse

Udfarelse:

Smedet i stdl af hgj kvalitet og forsaenket indvendigt for at sikre hurtigt greb om
skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hardt materiale udfaerdiget med stor hardhed, blank.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stal, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Leengde 55 mm

@ indgangsside 12 mm
sekskant 2,5mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Drivprofil Unbrakonggle
Produkttype Topnggleindsats
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