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Top til teendror 3/8 tomme, Naglestgrrelse: 16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret
GTIN

Artikelklasse

637329 16
4062406061210
61A

Beskrivelse

Udfarelse:

Smedet i stal af hgj kvalitet og forseenket indvendigt for at sikre hurtigt greb om
skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Ngglevidder med praecis tolerance med HT-Drive-profil skaner skruehoveder og matrikker.
Tyndvaegget, sa der ogsa kan udferes arbejder pa steder med begraenset plads. 12-kant-

topnggleindsatser.
Materiale:
Krom-vanadium-stal, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Leengde

Holdemekanisme til teendrer
@ pa udgangsside
Ngglestgrrelse

Drivprofil

Drivfirkant

Produkttype

60 mm
gummiholder
21,7 mm
16 mm
12-kant-topnagle
3/8 tommer

Topnggleindsats
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