Datablad /% Hoffmann Group

Skruetraekkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX25

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 643629 TX25
GTIN 4062406062262
Artikelklasse 61A
Beskrivelse

Udfarelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt haerdet enhed som holder og
videresender drivenergi. Indvendig firkant med snaever tolerance for at opna sikkert og stabilt
feeste pa vaerktgjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet. Dorn i sejt, hardt materiale udfaerdiget med stor hardhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Leengde 60 mm
Torx®-profil TX25

@ indgangsside 22,5 mm

Profilmal A 4,4 mm

Drivfirkant 1/2 tommer
Drivprofil Skruetraekkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnggleindsats
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