Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Skuffe 75 kg, 20x24G, Skuffefronthgjde: 125mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 931043 125
GTIN 4062406064297
Artikelklasse 9GK
Beskrivelse

Udfarelse:

Skuffer med 100 % helt udtraek og differentialeudtraek. Greb af aluminium med skilte, der kan
udskiftes og skrives pa gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevaegge i trin pa 25 mm (fra skuffefronthgjden 75 mm).
Baereevne 75 kg.

Passer til:

Vaerktgjsskabskabinet 24x28G nr. 931035.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par faringsskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegrat RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan
ikke konfigureres; altid lysegrat RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Fronthgjde 125 mm
Skuffer, nytteflade i G 20x24
Veegt 14 kg
Skuffe/udtraekshylde, baereevne 75 kg
Nyttehgjde 100 mm
Nyttedybde i G 24
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Nyttebredde i G

Brugsomrade

Nyttedybde

Nyttebredde

med separat oplasning af skuffer
Materialetykkelse

Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek)

Farveudvalg

Veerktgjsskab
600 mm
500 mm

nej
1,2 mm
100 %

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Skuffer, nyttebredde x nyttedybde i G 20x24G
Produkttype Skuffe
Tilbehor

Gribelisterendekapper20 dele Type 10 95102510
Etiketsaet10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20 951030 20
PVC-afdaekning til gribelister, seet10 dele Skuffer, 951032 20

nyttebredde i G 20
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