Datablad /% Hoffmann Group

Fraesehovedadapter konisk, SK 50 A =300, Dorn-@ d1: 27mm

—

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 301144 27
GTIN 4045197702760
Artikelklasse 31A
Beskrivelse

Udfarelse:

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.

- Mit RFID/balluffchip-boring.

- Forstgrret kravestgtteflade.

Vibrationsdeempet udforelse, holder med vibrationsdeempet kerne.
Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Vaesentlige forggelse af tilspaendingen!
Leveringsomfang:

Inklusive fraeserspaendeskrue og medbringersten.

Specialtilbehor:

Spaendebolte (AB) nr. 308600 — 308806, AB-spaendenggler nr. 308820 — 308835, specialnggle nr.
309840. Fraeserspaendeskruer nr. 309860; 309861.

Bemaerk:

Yderligere stgrrelser pa forespgrgsel.

Teknisk beskrivelse

Freesedornsleengde L, 21 mm
Dorn-@ d;, 27 mm
Udragende leengde, A-mal 300 mm
Udvendig @ D 80 mm
@D, 58 mm
L, 255 mm
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Vaegt 8,6 kg
Spaende-@ D, 27 mm
Adapter SK50 A =300
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min
Rundlgbsngjagtighed <6pum
Spantagningsstrategi HPC
Svingning Daempet
Produkttype Freeserhovedadapter
Tilbehor

Spaendebolt 45°taetnet Passer til konus 50 308760 50
Spaendebolt, 18CrNiMo7taetnet, form B Passer til konus 50 308615 50
Antraeksboltetaetnet, form A Passer til konus 50 308610 50
Spaendebolt 90°taetnet Passer til konus 50 308795 50
AntraeksbolteForm A Passer til konus 50 308600 50
Spaendebolt 60°taetnet Passer til konus 50 308785 50
Antraeksboltetaetnet Passer til konus 50 308660 50
Specialnggle Til dorn-@ 27 mm 309840 27
Antraeksboltetaetnet, form B Passer til konus 50 308620 50
zgecialspaendebolt med indvendigt gevind Passer til konus 308740 50
Speendenggler til antraeksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere 308820 50
DIN 69872) passer til konusdornstarrelse 50

Spaendebolt 90°taetnet Passer til konus 50 308790 50
Antraeksbolteform B Passer til konus 50 308640 50
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308650 50

Antraeksboltetaetnet, form B Passer til konus 50

Spaendenggler til antraeksboltelSO 7388 passer til
konusdornstgrrelse 50

Spaendebolt 45°tetnet Passer til konus 50

Specialspaendebolt uden indvendigt gevindtaetnet Passer
til konus 50

Spaendebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50
Specialnggle Til dorn-& 50 mm

308830 50

308765 50

308720 50

308605 50
309840 50
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