Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio
Basisskab med skuffe ruder i lagerne, 26x16G, Passer til llengden mellem 2
foddele: 1000mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 940063 1000
GTIN 4062406067632
Artikelklasse 9Gl
Beskrivelse

Udfarelse:

Bestykket skab i 30x20G, med skuffer 26x16G. Montering af hylder i intervaller pa 25 mm. De
hangslede lager er forsteerket pad indersiden og kan ldses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med
stiftcylinderlds. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fedder, der kan indstilles enkeltvis,
til udligning af ujeevnheder i gulvet. Skydegreb pa basisskab i den gverste halvdel af lagen, ved
overskab i den nederste halvdel af lagen.

Skuffefronthgjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegra RAL 7035, lager og skuffefronter antracit RAL 7016,
pulverlakeret.

Bemaerk:

Hylder og tilbehgr til GridLine skabe, se nr. 940501 — 940710 og gruppe 95.

| overensstemmelse med TUV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at veelte.

Teknisk beskrivelse
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Greb, placering

Hylde, baereevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (pa
metal)

Hgjde

Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek)
Lasesystem, elektronisk — kan aendres
Skabsfronter

ComfortClose

Antal skuffer
Skuffe/udtraekshylde, baereevne
Dybde

Antal hylder

Veaegt

Nyttehgjde

Bredde

Breddei G

Skuffer, nyttebredde i G

Skuffer, nyttedybde

Skuffer, nyttebredde

Dybde i G

Skuffer, nyttedybde i G

Skuffer, nytteflade i G
Materialetykkelse

Baereevne, skabskabinet indvendig
Dgrabningsvinkel

Hgjdeindstilling i intervaller

Cylinderlas
Farveudvalg

Skuffer, nyttebredde x nyttedybde i G

pverst

100 kg

1000 mm

100 %

ja

Lage med rude

nej
1
75 kg
500 mm
2
53 kg
845 mm
750 mm
30
26
400 mm
650 mm
20
16
26x16
0,9 mm

1000 kg

250 grader

25 mm

Modulaer laseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018,5012,5011, 5005, 3003

26x16G

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 21:22

2/4



Datablad /% Hoffmann Group

Skab, konstruktion Basisskab
Produkttype Hyldeskab
Tilbehor

Sokkel med aftageligt bleendstykke, dybde 20GHgjde 150

mm Kabinetbredde i G 30 98146 30
Hyldeplade i limtrae Mal i G 30X20 951985 30X20
Skuffe til skab med haengslede ldger,bredde 30G

Skuffefronthgjde 200 mm 940641 200
Comfort Close skuffe, indtraeeksdeempningssystem Skuffens 950180 75
baereevne 75 kg

Matte til skuffer Mal i G 26X16 951830 26X16

Belysningsseet Extended til GridLine skabe medHaengslede

lager, bredde 30G til skabshgjde 1000/1250 mm

Skuffe til skab med haengslede lager,bredde 30G
Skuffefronthgjde 150 mm

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

Belysningssaet Basic til GridLine skabe medhangslede
lager til skabshgjde 900/1000 mm

Antiskridmatte, saet til skuffer,5 dele Maling i G 26X16

Skuffe til skab med haengslede Idger,bredde 30G
Skuffefronthgjde 100 mm

Skrahylde til skabs-/ afdelingsbredde i G 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

Skuffe til skab med haengslede ldger,bredde 30G
Skuffefronthgjde 125 mm

Skuffe til skab med haengslede lager,bredde 30G
Skuffefronthgjde 75 mm

Hyldebaerersaet til GridLine skabe20 dele Type F
Rillegummimatte til skuffer Maling i G 26X16

940510 1000/1250

940641 150

940590 30

940501 900/1000

951885 26X16

940641 100

940560 30
940552 30
940550 30

940641 125

940641 75

940559 F
951910 26X16
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Skuffe til skab med haengslede lager,bredde 30G

Skuffefronthgjde 300 mm 940641 300
Hyldeplade i bambus Mal i G 30X20 951980 30X20
Skydegreb til GridLine Type GP11 914226 GP11
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