Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Veerktojsskab med massive haengslede metallager, Hgjde: 2000mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 949501 2000
GTIN 4062406081928
Artikelklasse 925
Beskrivelse

Udfgarelse:

Korpus og lager af pladestal, mulighed for montering af hylder i intervaller pa 40 mm. Lagerne
er forsteerket pa indersiden og kan lases med skydegreb med stiftcylinderlas. Neermere
oplysninger om lasemuligheder, se nr. 950050 — 950060.

Med massive metalflgjdere.

Lakering:

Korpus lysegrat RAL 7035, Idger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemaerk:

| overensstemmelse med TUV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at veelte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter Massiv metallage
Hojde 2000 mm
Nyttehgjde 1840 mm
Dybde 400 mm
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Lasesystem, elektronisk — kan sendres
Bredde

Veegt

Greb, placering

Antal hylder

Materialetykkelse

Hylde, baereevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (pd
metal)

Baereevne, skabskabinet indvendig
Dgrabningsvinkel

Hgjdeindstilling i intervaller

ja
1000 mm
69 kg
midte
4

0,9 mm
60 kg

500 kg
225 grader

40 mm

Cylinderlas Modulzer laseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype Mappeskab
Tilbehar

Ekstra hylde Type 1000 949514 1000
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