Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Basisskab med vinduer i skydelagerne, Hgjde: 1000mm

o

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 940867 1000
GTIN 4062406071103
Artikelklasse 9Gl
Beskrivelse

Udfarelse:

Ubestykket skab i 50x20G.

Montering af hylder i intervaller pa 25 mm. Lagerne er forstaerket pa indersiden og kan lases med
2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlas. Nivelleringssokkel med fgdder, der kan indstilles, til
udligning af ujeevnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegrat RAL 7035, lager antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemaerk:

Hylder og tilbehgr til GridLine skabe, se nr. 940501 — 940710 og gruppe 95.

| overensstemmelse med TUV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at veelte.

Teknisk beskrivelse

Veegt 78 kg
Breddei G 50
Dybde i G 20
Bredde 1250 mm
Nyttehgjde 845 mm
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Lasesystem, elektronisk — kan sendres
Skabsfronter

Hojde

ComfortClose

Skab, konstruktion

Dybde

Greb, placering

Udfarelse

Materialetykkelse

Baereevne, skabskabinet indvendig
Hgjdeindstilling i intervaller

Cylinderlas
Farveudvalg

Produkttype

ja
Skydelage med rude
1000 mm
nej
Basisskab
500 mm
overst
til egen bestykning
0,9 mm
1000
25
Modulzer laseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Hyldeskab

Tilbehor

Belysningsseet Extended til GridLine skabe medSkydelager,
bredde 50G til skabshajde 1000/1250 mm

Skrahylde til skabs-/ afdelingsbredde i G 50

Hylde med slidser til skabs-/ afdelingsbredde i G 50
Laseblaende til GridLine Type GP21

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50

940513 1000/1250

940560 50
940552 50
914227 GP21
940550 50
940590 50
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