
Datablad

TextFlow 12

Kompakt længdemåler Tesatronic, Type: TT60

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 434717 TT60

GTIN 7630041114744

Artikelklasse 45A

Beskrivelse

Udførelse:
Universelt anvendelig længdemåler til induktive målefølere. Stort overskueligt LCD-display
med kombineret skala- og talvisning. Automatisk registrering af anvendte målefølere og
tilpasning af målesignaler af hensyn til en præcis udlæsning af måleværdier. 7 måleområder
kan vælges. Indstillingsvarighed ≤ 80 ms. Med måleværdihukommelse til ekstreme værdier.
Måleværdiklassificering med relækoblede udgangssignaler til 5, 10, 20 og 40 go-klasser. Analog
udgang til ekstern bearbejdning af målesignaler.
Anvendelse:
Elektronisk længde måler til enkelt-, sum- eller differensmålinger. Ideel til kontrol på
målelaboratorier og i produktionsområder. Dynamiske måleforløb med registrering af > 100
enkeltværdier pr. sekund.
Leveringsomfang:
Inklusive strømforsyning, netkabel EU.
Beskyttelsesklasse IP: IP 54
Måleområde: ±5 til ±5000 µm
Skalering indstillelig: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Fejlgrænse Talvisning: 0,3 %
Længde: 255 mm
Bredde: 235 mm
Højde: 120 mm

Teknisk beskrivelse

Længde 255 mm
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Bredde 235 mm

Fejlgrænse Talvisning 0,3 %

Højde 120 mm

Vægt 1,1 kg

Skalering indstillelig 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm

Måleområde ±5 til ±5000 µm

Beskyttelsesklasse IP IP 54

Produkttype Måleværdi-displayenhed

Tilbehør

Induktiv længdemåleføler radialt Sæt med 10 dele Type
GT22

434778 GT22

Induktiv længdemåleføler radialt  Type GT22 434777 GT22

Induktiv længdemåleføler aksialt Sæt med 10 dele Type
GT21

434776 GT21

Induktiv måleføler  Type GT31 434779 GT31

Induktiv længdemåleføler aksialt  Type GT21 434775 GT21
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