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HoLeEX
Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/12

Bestelldaten

Bestellnummer 341425 10/12
GTIN 4062406088347
Artikelklasse 32W
Beschreibung

Ausfiihrung:

Einfache, leichte Bauweise.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend fiir Handbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschafte Nr. 342300 — 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.
Spannbereich: 0- 10 mm

AuBen-J: 34,3 mm

Bohrkopflange geschlossen: 79,4 mm

Bohrfutterkegel: B 12

groBter Bohrfutterkegel-@: 12,065 mm

Technische Beschreibung

Spannbereich 0-10mm
groBter Bohrfutterkegel-& 12,065 mm
Bohrfutterkegel B12
Auflen-& 34,3 mm
Bohrkopflange geschlossen 79,4 mm
Produktart Bohrfutter schliissellos
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