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Adapterkabel für Beleuchtungseinheit, Ausführung: DK/2

Bestelldaten

Bestellnummer 928640 DK/2

GTIN 4062406117580

Artikelklasse 91P

Beschreibung

Ausführung:
3-poliges Adapterkabel mit 2m Länge, mit Industrie- und Schuko-Stecker. Dänische Ausführung.
Passend für:
Nr. 928600, 928602, 928608, 928620, 928630.
Hinweis:
Adapterkabel darf ausschließlich als Zuführung für Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden.
Darf mit maximal 3,6 KW belastet werden.

Technische Beschreibung

Kabellänge 2 m

Beschreibung
Adapterkabel mit Industriestecker

und Schuko-Stecker

Nennspannung 250 V

Nennstrom 16 A

Ein-/Aus-Schalter nein

Steckertyp Eingang K

Stromart AC

Steckertyp Ausgang GST-Stecksystem
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Produktart Netzkabel
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