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AEG

Sabelsage, Typ: US1300XE

=

Bestelldaten

Bestellnummer 078225 US1300XE
GTIN 4002395197675
Artikelklasse 07A
Beschreibung

Ausfiihrung:

Leistungsstarke 1300 W AEG Sdbelsage, ideal flr Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -
profile.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, Sageblatt.

Hinweis:

Sabelsageblatter finden Sie ab Nr. 588600.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN 18,5 m/s’
Herstellerbezeichnung US1300XE
Besonderheit FIXTEC
Hubzahl 0 - 2800 min"
Leistungsaufnahme 1300 W
Hublange 30 mm
Gewicht 3,8 kg
Verpackung Transportkoffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Sage
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Zubehor

Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 1122EF
Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 922EF
Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 1155CHM
Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 922BF
Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 1122BF
Sabelsageblatter-Set Bezeichnung 922EHM

588600 1122EF
588600 922EF
588600 1155CHM
588600 922BF
588600 1122BF
588600 922EHM
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