Datenblatt /% Hoffmann Group

Garant crio

ESD Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V, passend fiir Typ: 1500

___________7\_]

Bestelldaten

Bestellnummer 972201 1500
GTIN 4062406167585
Artikelklasse 9GW
Beschreibung

Ausfiithrung:

Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die
Module bzw. Abdeckungen kdnnen beliebig verdandert / positioniert werden.
Kabeldurchfiihrungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzufiihrung und Vernetzung
mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur fiir Medienschienen):
1 X Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplatze 3-polig,
1 x Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 fiir Zuleitung enthalten.
Beschreibung:
Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
- Maximaler Anschlusswert 230V /AC, 16 A oder 400V / AC, 16 A.
- Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 6 kW.
- Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
- Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
3 x 1,5 mm’bei Wechselstrom (L, N, PE)
5 x 1,5 mm’bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)
- Schutzklasse 1
- Schutzart IP 20.
Passend fiir:
Tragersaulen Nr. 972080. Montage durch Einhdangen.
Lackierung:
Lichtgrau ahnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfdhig.
- Erstanschliisse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen
diirfen nur von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden!
- Informationen zu technischen Daten Industriestecksystem siehe eShop www.hofmann-
group.com unter entsprechender Artikelnummer.
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elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Breite: 1420 mm

Einbauhdhe: 160 mm
Teilungseinheit: 13E

Technische Beschreibung

passend fir Typ

Breite

Teilungseinheit
Einbauhdhe
Nennspannung
Ein-/Aus-Schalter
Steckertyp Eingang
Anzahl Steckdosen Typ F
Steckdose Typ

Stromart

Materialstarke
elektrostatische Eigenschaft

Produktart

1500
1420 mm
13E
160 mm
250V
nein
GST-Stecksystem
2
F
AC
1,5 mm
EGB/ESD

Energiemodul

Zubehor

ESD-Modul fiir Energie und Medien Modulart DE250V/1

972220 DE250V/1
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