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Infrarot-Temperaturmessgerat, Typ: 805l

Bestelldaten

Bestellnummer 474182 805l
GTIN 4029547014338
Artikelklasse 47B
Beschreibung

Ausfiithrung:

Kompakte und fiir das Smartphone optimierte Messgerate. Alle Messdaten werden direkt an
die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android
4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) tibertragen und kdnnen mit einem mobilen Endgerat abgelesen,
protokolliert und anschlieBend direkt per E-Mail versendet werden.

- Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.

- Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerit.

- Messwertianderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.

- Messdatenprotokolle konnen durch Fotos ergidnzt werden.

Infrarot-Temperaturmessgerat mit Smartphone-Bedienung. Berlihrungslose Infrarot-Messung
der Oberflachentemperatur. Messfleckmarkierung durch sehr gut sichtbaren 8-Punkt-Laserkreis.
Einfache Auswahl des Emissionsgrades durch hinterlegte Materialliste. Bilddokumentation mit
Messwerten und Messfleckmarkierung.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerat und
Hochdruckmessgerat) auf Anfrage lieferbar.

Messbereich: -30 - 250 °C
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Optik: 10:1
Lange: 145 mm
Breite: 36 mm
Hohe: 25 mm
Gewicht: 97 g

Technische Beschreibung

Optik

Lange

Gewicht

Breite

Messbereich

Hohe

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus
Anzahl enthaltener Batterien

Energieversorgung

10:1
145 mm
979
36 mm
-30-250°C
25 mm
081561 LR3
4

Batteriebetrieben

Produktart Temperaturmessgerat
Zubehor

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugroe LR3 081556 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugrof3e LR3 081561 LR3
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