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AMANCy

Tragerbacke fix, fiir Typ: 160

Bestelldaten

Bestellnummer 361332 160
GTIN 4250364402965
Artikelklasse 34A
Beschreibung

Verwendung:

Tragerbacke dient zur Aufnahme von Keil-Aufnahmen und verschiedenen Grippeinsatzen.
Keil-Aufnahmen, Grippeinsatze und Grippset sind variabel auf Lochraster einschraubbar, um
verschiedene Werkstiickgeometrien sicher zu spannen.

Passend fiir:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Keilaufnahmen + Zubehor Nr. 361341 — 361352, Grippeinsdtze Nr. 361238 — 361250.
passend zu Farbcode: LCV125G

Technische Beschreibung

fur Typ 160
Backenbreite b 122,5 mm
d 30 mm
Backenhohe h 25 mm
Backenldnge | 250 mm
passend zu Farbcode Titan 2
passend zu Farbcode LCV125G
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Produktart Schraubstock-Backe
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