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O B
Mehrfach-Winkelmagnet, Ferrit

Bestelldaten

Bestellnummer 085964
GTIN 5012095018698
Artikelklasse 08Q
Beschreibung

Ausfiihrung:

Mit 30°-, 45°-, 60°-, 75°- und 90°-Winkeln. Temperaturbestandig bis maximal 180 °C.

Technische Beschreibung

Bohrungs-@ 5mm
maximale Nennhaltekraft 100N
Starke 12 mm
Gewicht 0,3 kg
Hohe 65 mm
maximale Temperaturbestandigkeit 180 °C
Lange 100,5 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Produktart Winkelmagnet
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