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Drehmomentschliissel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment:

25N-m
B wo | S q

Bestelldaten

Bestellnummer 656220 25
GTIN 4013288219756
Artikelklasse 63F

Beschreibung

Ausfiihrung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschliissel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem
2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zahnen. Die leichte Einstellung und Sicherung
des Vorgabewertes wird durch ein hor- und fiihlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes
und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewahrleistet. Deutlich hor- und fiihlbarer
Auslosemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Flir Rechtsanzug.
MaBeinheit: Nm, Ibfft.

Funktion:

Der Schlissel 16st ,signalgebend” (deutlich hérbar und signifikant fiihlbar) aus und ist sofort
wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprift nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: +4 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l, = Hebelldnge ohne Einsteckwerkzeug

|, = Justiertes Stichmall am Drehmomentschliissel

l; = Hebellange inklusive Werkskalibrierstichmald

l, = Stichmal3 des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Lange des Werkzeugs

T, = Einzustellendes Drehmoment

T, =Vorgeschriebenes Drehmoment

Technische Beschreibung
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Einstellung des Auslésewertes
maximales Drehmoment

Hebellange ohne Einsteckwerkzeug [I;]
Ablesung umschaltbar

Ablesung umschaltbar

Prifprotokoll

Skalenteilung 1 Teilstrich =
Drehmomentbereich

Messverfahren

Gesamtlange L
Anschlussform

Ausldsesignalisierung

Auslésesignalisierung

Werkzeug austauschbar

Ausl6seprinzip

Verstellbarkeit Auslosewert

Anzeige

Hebellange inklusive Werkskalibrierstichmal3 [l;]
Aufnahme fir Einsteckwerkzeug

Gewicht

Justiertes Stichmal3 am Drehmomentschlissel [l,]
Messtechnik

Norm

Kalibrierung

Anzugrichtung

Messgenauigkeit Drehmoment

Feedback

Knickfunktion

Slipperfunktion

mit Einstellskala
25Nm
222,5 mm
Nm
Ibfft
Priifprotokoll des Herstellers
0,1 Nm
2,5-25Nm
Drehmoment
292 mm

fur Einsteckwerkzeuge
(Rechteckaufnahme)

akustisch
haptisch
Einsteckwerkzeug
mechanische Kurzwegauslésung
verstellbar
analog
240 mm
9%x12 mm
5159
17,5 mm
mechanisch
DIN EN ISO 6789
01
Rechtsanzug
+4 %
akustisches Signal
nein

nein
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QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Schleppzeiger nein
Produktart Drehmomentschlissel

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/656220-25
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