Datenblatt /% Hoffmann Group

mini-Bohrstange HM, rechts, Auskragldange L1 / Plattengrof3e d: 30/6mm

C =

Bestelldaten

Bestellnummer
GTIN
Artikelklasse

270006 30/6
4045197560025
21V

Beschreibung

Ausfiihrung:

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelétetem Stahlkopf und gehartetem Plattensitz.
- Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschliissige Kraftiibertragung

durch Stirnverzahnung.

- Einfacher Schneidplattenwechsel.

Technische Beschreibung

Kopflange L, 30 mm
Wendeplattenschraube 27981510
PlattengroBe 06 mm
Gesamtlange L 90,5 mm
Spannhoéhe L, 11,5 mm
Schaft-& D 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkuihlung ja
Produktart Bohrstange
Zubehor
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Datenblatt /b Hoffmann Group

Klemmschraube Typ 10 27981510
PrecisionBit fiir Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,

Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 659957 500
cN'm
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