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HOLEX

Parallelunterlagen-Satz

Bestelldaten

Bestellnummer 366750
GTIN 4045197293619
Artikelklasse 32D
Beschreibung

Ausfiithrung:

Paarweise geschliffen, Harte 60 HRC.

Genauigkeit: Hohentoleranz £0,01 mm, Breitentoleranz +£0,02 mm.

Verwendung:

Bei Prazisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstticken in Schraubstécken oder
Vorrichtungen.

Technische Beschreibung

Hohe 50 mm
Hohe 20 mm
Hohe 16 mm
Hohe 28 mm
Hohe 35mm
Hohe 45 mm
Hohe 18 mm
Hohe 30 mm
Hohe 32 mm
Hohe 24 mm
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Hahe 40mm
Hohe Aol
Hohe 14 mm
Hohe 22mm
Lange 150 mm
Breite [0l
Anzahl Leisten 14 Paar
Produktart Parallel-Unterlagen
Zubehor
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 45
45 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 15010 Breite 366755 28
28 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150x10 Breite 366755 35
35mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 30
30 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 32
32 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150x10 Breite 366755 14
14 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 50
50 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 26
26 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150x10 Breite 366755 20
20 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite 366755 22
22 mm

366755 24
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Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite
24 mm

Parallelunterlagen-Einzelpaar fiir366750 Gr. 150x10 Breite
40 mm

Parallelunterlagen-Einzelpaar fiir366750 Gr. 15010 Breite
16 mm

Parallelunterlagen-Einzelpaar flir366750 Gr. 150%x10 Breite
18 mm

Ersatz-Holzkasten fir Parallelunterlagen Typ L1

366755 40

366755 16

36675518

366754 L1
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