Datenblatt /% Hoffmann Group

HOLEX

Kraftspannfutter schlank, BT 40, @ D1: 16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer 302879 16
GTIN 4045197871800
Artikelklasse 32A
Beschreibung

Ausfiithrung:

Spannkraft bis 150 Nm bei @ 12, bis 300 Nm bei @ 16 und bis 400 Nm bei @ 20.
- Geringe Reibung durch Nadellager.

- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschiitzt.

- Staub- und wasserdicht.

- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberflache.
- Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.

Vorteil:

Geringe Storkontur durch schlanke Bauweise.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehor:

Hakenschlissel Nr. 628400.

Anzugsbolzen Nr. 308760 — 308795.

Spannzangen Nr. 309581 - 309582, Anzugsschlissel Nr. 309747.
Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglange A-Maf3: 70 mm

Spannzangenaul3en-& D: 38 mm

passender Anzugsschlissel Nr. 309747: 516

Technische Beschreibung
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Auskraglange A-Mal3
Spannzangenaul3en-& D

Spann-@ D,

passender Anzugsschliissel Nr. 309747
Aufnahme

Aufnahme-Norm

Aufnahme-Norm

Form

Wuchtgiite G bei Drehzahl

70 mm
38 mm
16 mm
S16
BT 40
ISO 7388-2
JIS B6339
AD

G 6,3 bei 15000 min"

Rundlaufgenauigkeit <5um
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Kraftspannfutter
Zubehor

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend fir Steilkegel 40 308760 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend fur Steilkegel 40 308790 40
Anzugsschlissel fir Kraftspannfutter Typ S16 309747 S16
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend fir Steilkegel 40 308785 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend fur Steilkegel 40 308795 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend fiir Steilkegel 40 308780 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend fir Steilkegel 40 308765 40

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2021 22:47

2/2



