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Universal-Hebelnietzange

Bestelldaten

Bestellnummer 770410

GTIN 4045197276209

Artikelklasse 72E

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Zangenkörper mit ausklappbaren, automatisch einrastenden Hebelarmen (geringer
Kraftaufwand), 2K-Griffen und Auffangbehälter für Nietdorne.
Verwendung:
Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe).
Ersatzteil:
Gewindedorn Nr. 770401, Futterbacken Nr. 770405, Nietdorn-Auffangbehälter Nr. 770402.
Mundstück für Blindnieten: 3; 4; 5; 6,4 mm
Gewindedorn-Mundstück für Nietmuttern: M4; M5; M6; M8; M10
Einsatz für Nietschrauben: M4; M5; M6; M8

Technische Beschreibung

Mundstück für Blindnieten 3; 4; 5; 6,4 mm

Gewindedorn-Mundstück für Nietmuttern M4; M5; M6; M8; M10

Einsatz für Nietschrauben M4; M5; M6; M8

Produktart Hebelnietzange

Zubehör
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Ersatz-Futterbacken-Paar 770405

Gewindedorn  Typ M4 770404 M4

Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange  Typ M10 770401 M10

Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange  Typ M8 770401 M8

Zugbolzen 770403

Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange  Typ M5 770401 M5

Nietdorn-Auffangbehälter 770402

Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange  Typ M4 770401 M4

Zangengriff 770406

Zangenkörper für Nr. 770410 770407

Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange  Typ M6 770401 M6
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