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Akku-Blindnietmutterngerät FireBird®

Bestelldaten

Bestellnummer 770520

GTIN 4007081260039

Artikelklasse 74A

Beschreibung

Ausführung:
Akkugerät für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.
Vorteil:
Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung. Einfaches und sicheres Aufdrillen der
Blindnietmuttern. Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs. Schnellwechselsystem für
Gewindedorne.
Lieferumfang:
Inklusive je 1 Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M6, 1 Innen-Sechskantschlüssel, 2×
Doppelmaulschlüssel SW 24×27, Li-Ionen-Akku Nr. 770527 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. 1 im
Kunststoffkoffer.

Technische Beschreibung

Setzkraft 13000 N

Gewicht inklusive Akku 2,1 kg

Akkukapazität 2 Ah

Akkuspannung 14,4 V
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Anzahl enthaltener Akkus 1

Akkuart Lithium-Ion

Energieversorgung Akkubetrieben

Produktart Blindnietgerät

Zubehör

Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M4 770522 M4

Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M5 770522 M5

Ersatz-Mundstück mit Gewindedorn Typ M6 770522 M6

Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku Kapazität 2,0 Ah 770527 2,0

Ladegerät Typ 1 770528 1
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