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Mehrzweck-Entgrater / Schaber-Sortiment in Kunststoffbox 19-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer 839955

GTIN 7290005397905

Artikelklasse 83G

Beschreibung

Lieferumfang:
Präzisions-Schaber mit Wechselklinge: 1 St. Nr. 836400
Entgrater-Griff (ohne Klinge): 1 St. Nr. 838350
Teleskopschaft für S-Klingen ⌀ 3,2 mm: 1 St. Nr. 838430
Entgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: je 1 St. Nr. 838510 Gr. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE Entgratkopf HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. Nr. 838610 Gr. 10,4
Teleskopschaft für N-Klingen ⌀ 2,6 mm: 1 St. Nr. 839170
Entgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: je 1 St. Nr. 839010 Gr. N1; N2
Teleskopschaft für Entgratköpfe: 1 St. Nr. 839620
Entgratkopf HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. Nr. 839610 Gr. 20
Teleskopschaft für Schaberklingen: 1 St. Nr. 839679
Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839677
Spezial-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839678
Teleskopschaft für Schneidplatten: 1 St. Nr. 839725
Schneidplatte für Keilnuten, 11 mm: 1 St. Nr. 839720 Gr. 11
Entgrater-Griff für Teleskopschaft: 1 St. Nr. 839890 Gr. T

Technische Beschreibung

Produktart Entgrater
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Zubehör

Schneidplatte für Keilnuten für maximale Breite 11 mm 839720 11

Teleskopschaft für Schaberklingen 839679

Teleskopschaft für N-Klingen ⌀ 2,6 839170

Präzisions-Schaber mit wechselbarer KlingeWerkzeugstahl 836400

Teleskopschaft für Entgratköpfe 839620

Teleskopschaft für S-Klingen ⌀ 3,2 838430

Entgraterklinge Typ S100 838510 S100

Entgraterklinge Typ S20 838510 S20

Spezial-Schaberklinge, gekröpft 839678

Entgraterklinge Typ N2 839010 N2

Entgratkopf HSS, 90° Entgratkopf-⌀ 20 mm 839610 20

Entgraterklinge Typ S30 838510 S30

Entgraterklinge Typ S150 838510 S150

Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-⌀
10,4 mm

838610 10,4

Teleskopschaft für Schneidplatten 839725

Entgrater-Griff Typ T 839890 T

Universal-Entgrater, Kunststoffgriff mit 1 Klinge (S150) 838350

Mini-Schaberklinge, gerade 839677

Entgraterklinge Typ N1 839010 N1
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