
Datenblatt

TextFlow 12

Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: SET07

Bestelldaten

Bestellnummer 260348 SET07

GTIN 4062406074982

Artikelklasse 29W

Beschreibung

Ausführung:
Ohne Innenkühlung.
Lieferumfang:
In Kunststoff-Box.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..

ISO-Code Halter
S0810H SDUCR07; S1012K

SDUCR07; S1216M SDUCR07

Wendeplattenschrauben-Set 269028 7

Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm

Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15,5 mm

Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm

Spannhöhe L2 9 mm
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Spannhöhe L2 11 mm

Spannhöhe L2 15 mm

Mittenversatz L3 6,5 mm

Mittenversatz L3 9 mm

Mittenversatz L3 11 mm

Kopflänge L1 22,5 mm

Kopflänge L1 27,5 mm

Kopflänge L1 40,5 mm

Gesamtlänge L 100 mm

Gesamtlänge L 125 mm

Gesamtlänge L 150 mm

Halsbreite L4 8 mm

Halsbreite L4 10 mm

Halsbreite L4 12 mm

Norm Werksnorm

Einsatzart rechts

Innendrehtiefe bis 3×D

Produktart Bohrstange
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