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Cortador multimaterial de bateria, Tipo: M12FCOT-0

Datos de pedido

Numero de pedido 078204 M12FCOT-0
GTIN 4058546225636
Clase de articulo 03L
Descripcion

Ejecucion:

Cortador multimaterial FUEL a bateria con hoja de 76 mm para una profundidad de corte de
16,3 mm.

Suministro:

Sin bateria ni cargador. 1 X hoja de diamante para baldosas, 1 X hoja abrasiva de MD, 1 X rueda
de corte para metal, 1 X aspiracidon de polvo ajustable.

Nota:

Las baterias de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.°c 073814.

Encontrara un disco de corte adecuado en el n.° 563050, tam. 75.

Descripcion técnica

Bateria adecuada - proveedor/tipo bateria/tension Milwaukee tipo B 12V
Quality Dress M12FCOT-0
Peso 1 kg

@ de la perforacion de la hoja de la sierra 10 mm
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Tensién de bateria 12V
Vibraciones maximas segun EN 2,9m/s’
Velocidad de giro méaxima 20000 min”
Tipo bateria lon de litio
Cantidad de baterias contenidas 0
Profundidad de corte maxima 16,3 mm

@ maximo de muela 76 mm
Suministro de energia a bateria
Tipo de producto Sierra
Accesorios

Juego de inicio bateria Tipo M12NRG4 073839 M12NRG4
gésrc:uci(laac;)srt;ﬁ]equeﬁoPREMIUM*** EXTRA ESTRECHO & 563050 75
Cargador de bateria Tipo M1218C 073840 M1218C
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de bateria MB12 073829 MB12
lones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12 073814 MB12
lones de Li Sistema M12B4 Tipo de bateria MB12 073815 MB12
Cargador de bateria Tipo M1218FC 073840 M1218FC
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