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Imán múltiple angular, Ferrita

Datos de pedido

Número de pedido 085964

GTIN 5012095018698

Clase de artículo 08Q

Descripción

Ejecución:
Con ángulos de 30°, 45°, 60°, 75° y 90°. Resistente a temperaturas de máx. 180 °C.

Descripción técnica

⌀ de perforación 5 mm

Fuerza de sujeción nominal máxima 100 N

Espesor 12 mm

Peso 0,3 kg

Altura 65 mm

resistencia máxima a altas temperaturas 180 °C

Longitud 100,5 mm

Material núcleo del imán Ferrita

Tipo de producto Imán angular
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