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KOMET
Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominacion tipo W29: 42-030

Datos de pedido

Numero de pedido 236930 42-030
GTIN 4047109179325
Clase de articulo 24T
Descripcion

Idoneo para:

N.° 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicacion se refieren al KUB Trigon®.
iNo deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: ST900

Cdédigo ISO plaquita de corte: WOEX 080404

Avance f en acero < 900 N/mm *: 0,16 mm/rev,

Descripcion técnica

Denominacion 42-030
Avance f en acero < 900 N/mm * 0,16 mm/rev,
Cédigo ISO plaquita de corte WOEX 080404
Clase BK8425
Tipo ST900
Material de corte MD
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Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado
Datos de usuario

Uso V. Codigo ISO
Acero < 500 N/mm? adecuado 300 m/min P
Acero < 750 N/mm? adecuado 250 m/min P
Acero < 900 N/mm? adecuado 200 m/min P
humedo maximo adecuado
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