Hoja de datos /b Hoffmann Group

B KOMET®
Juego de herramientas MicroKom BluFlex® 2, @ intervalo de husillo: 6-125
mm

Datos de pedido

Numero de pedido 238394 6-125
GTIN 4047109222762
Clase de articulo 27G

Descripcion

Suministro:

1 soporte para plaquitas de cada: M05 20101

MO05 20151

1 puente: M05 80101

1 cuerpo estriado: M05 90100

1 pieza intercalada: M05 90501

1 barra de mandrinar de cada: B05 20100 tam. & 6 — 10 mm

B05 20140 tam. @ 10 - 14 mm

B05 20180 tam. @ 14 - 18 mm

B05 20220 tam. @ 18 - 22 mm

B05 20260 tam. @ 22 - 26 mm

4 plaquitas de corte: TOGX 090204EN-14 BK60 n.° W57 14140.0460

2 plaquitas de corte de cada: TOGX 140304EN-14 BK60 n.c W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 n.c W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 n.c W00 04120.016440

1 llave con pestafa de cada: L0O5 01110; LO5 01120; LO5 01240; LO5 01260.
Refrigeracion interior: si

Descripcion técnica
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@ intervalo de husillo 6-125mm
Mango ABS
Refrigeracion interior si

Tipo de producto Herramienta de husillo
Accesorios

Puente para MicroKom® hi.flex y MicroKom BluFlex® 2 &

intervalo de husillo 120-155 mm 225285 [AL-]22
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