
Hoja de datos

TextFlow 12

Comprobador de continuidad

Datos de pedido

Número de pedido 473264

GTIN 4045197554277

Clase de artículo 42I

Descripción

Ejecución:
Aparato de comprobación compacto en carcasa estable de dos componentes, indicador óptico
y acústico. Pinzas de cocodrilo facilitan la aplicación, incluye lámpara indicadora independiente
(rojo y verde) para comprobación de continuidad y polaridad a gran distancia, protección contra
sobretensión de 250 V.
Aplicación:
Comprobación de continuidad de cableados eléctricos conectados sin tensión, etc. Medición de
polaridad en componentes semiconductores, como diodos, transistores, etc.
Norma:
EN 61326-1:2013.
Suministro:
Incluida 1 pila n.° 081551 tam. 6LR61.
Comprobación de continuidad: ≤1,0 kΩ
Protección contra sobrecargas: 250 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas: 081551 6LR61
Alimentación eléctrica: 1× 081551 6LR61

Descripción técnica
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Hoja de datos

TextFlow 12
Comprobación de continuidad ≤1,0 kΩ

Protección contra sobrecargas 250 V

Cantidad de pilas contenidas 1

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 6LR61

Suministro de energía con pilas

Tipo de producto
Comprobador de

continuidad y de aislamiento

Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo 018940

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso  Tamaño constructivo
internacional 6LR61

081556 6LR61
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