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TextFlow 12

Medidor de resistencia de aislamiento, Tipo: IT101

Datos de pedido

Número de pedido 473420 IT101

GTIN 4014651440333

Clase de artículo 47A

Descripción

Ejecución:
Medición de la resistencia de aislamiento para mediciones de aislamiento y de bajo ohmiaje en
instalaciones eléctricas, motores y generadores.
Función:
Corriente de fuga, índice de polarización (IP), grado de absorción (DAR), función de descarga
automática, ajuste a cero de los cables de medición.
Aplicación:
Mediciones: entre otros bajo ohmiaje, resistencia de aislamiento (tensión de comprobación: 50
V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), entre otras, y cálculo de la corriente de fuga resultante, resistencia
con corriente de prueba de 200 mA para la comprobación conexiones de conductor protector,
índice de polarización, grado de absorción dieléctrica, tensión, resistencia.
Particularidades: posibilidad de selección de valores límite para medición ISO, luz LED verde
para comprobación superada, luz LED roja para tensión de comprobación/de procedencia ajena,
punta de prueba conectable para activación del proceso de medición, memoria interna para
100valores de medición por función de medición, descarga automática de tensiones capacitivas,
ajuste a cero de los cables de medición, función de bloqueo.
Suministro:
Incluye bolsa, cables de medición, pinzas de cocodrilo, punta de prueba conectable, marco de
protección de caucho, 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.
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TextFlow 12Descripción técnica

Peso 630 g

Alimentación eléctrica 4× 081561 LR6

Quality Dress IT 101

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6

Cantidad de pilas contenidas 4

Categoría de sobretensión CAT IV 600 V

Información visualizada 4000

Resistencia de aislamiento 50 kΩ − 20 GΩ

Resistencia de baja impedancia 0,01 - 40 Ω

Resistencia 0,01 Ω − 40 kΩ

Procedimiento de medición TRUE RMS (CA/CC)

Suministro de energía con pilas

Calibración I11

Tipo de producto Medidor de resistencia

Servicios

CalibraciónMedidor de resistencia de aislamiento Tipo S 027150 S

Accesorios

Cables de medición ⌀ puntas de medición 4 mm 473308 4

Cables de medición ⌀ puntas de medición 2 mm 473308 2

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo
internacional LR6

081561 LR6

Juego de cables de medición TA3 8 piezas Tipo 8 473332 8

Bolsa de transporte Duspol Tipo B 473336 B
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