
Hoja de datos

TextFlow 12

Micrómetro para exteriores digital de precisión, Capacidad de medición:
0-25mm

Datos de pedido

Número de pedido 421608 0-25

GTIN 4946368639017

Clase de artículo 44A

Descripción

Ejecución:
Micrómetro de exteriores digital de alta precisión.
Husillo de precisión fuerte con codificador rotatorio absoluto.
Tambor carraca especial para que se mantenga constante presión 7−9 N.
Suministro:
Incluye cubierta termoaislante para minimizar la influencia de la temperatura y 1 pila n.º 081560
tam. CR2032.

Descripción técnica

⌀ superficie de medición 3,2 mm

⌀ de varilla 6,35 mm

Capacidad de medición 0 - 25 mm

Paso de husillo 0,5 mm

Planeidad de las superficies 0,3 µm

Límite de error 0,6 µm

Lectura 0,0001 mm

Lectura 0,000005 pul

Calibración B1
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Cantidad de pilas contenidas 1

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032

Suministro de energía con pilas

Norma Norma de fábrica

Lectura conmutable mm / pulgadas

Interfaz Interfaz Digimatic

Interfaz Puerto USB

Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero

Técnica de medición digital

Embalaje caja estable

Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Servicios

CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de
ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas
de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 081560 CR2032
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