
Hoja de datos

TextFlow 12

Comprobador de tensión sin contacto

Datos de pedido

Número de pedido 473011

GTIN 4045197838742

Clase de artículo 42I

Descripción

Ejecución:
Carcasa compacta de plástico, dos componentes y linterna LED incorporada. Punta con indicador
óptico de tensión, cambio de color (de verde a rojo); además, con señal acústica. Fácil de
transportar, se adapta a cualquier bolsa.
Iluminación del punto de medición adicional y modo de 12 V para tensiones reducidas.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo
(estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Detección sin contacto de conductores vivos, p. ej. en cables, tomas de corriente, cajas de
conexión, etc.
Norma:
IEC/EN 61010-1.
Suministro:
Incluidas 2 pilas n.° 081551 tam. LR3.

Descripción técnica

Categoría de sobretensión CAT IV / 1000 V

Clase de protección IP IP 67

Intervalo de indicación CA 12 - 1000 V

Cantidad de pilas contenidas 2

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3

Suministro de energía con pilas
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Hoja de datos

TextFlow 12

Tipo de producto Comprobador de tensión

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo
internacional LR3

081561 LR3
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