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Nivel de burbuja de bolsillo Pro Magnetic, Longitud: 70mm

Datos de pedido

Número de pedido 467482 70

GTIN 4005069177683

Clase de artículo 46M

Descripción

Ejecución:
Carcasa robusta con núcleo de aluminio con nivel de burbuja encajado fijo para medición
horizontal. Imán de tierras raras muy potente para la fijación segura a objetos metálicos.
Bastidor de aluminio en ángulo recto con superficies de medición fresadas con precisión en los
laterales y en la base. Con ranura en V adicional para la colocación sobre superficies abovedadas.
Con imanes potentes de tierras raras en superficies medición del fondo y lateral.
Suministro:
Incluido clip para cinturón estable.

Descripción técnica

Límite de error en posición normal 1 mm/m

Anchura 20 mm

Longitud 70 mm

Altura 40 mm

Serie Pocket PRO Magnetic

Técnica de medición analógico

Tipo de producto Nivel de burbuja
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