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0l KYOCERE
LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Tipo: INOX

Datos de pedido

Numero de pedido 221947 INOX
GTIN 4960664778966
Clase de articulo 25A
Descripcion

Ejecucion:

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

Nota:

Valores de aplicacion para a. =0,3xD / a, = 0,3 mm.

Descripcion técnica

Radio de programacién para a, msx 1,2 mm
Cdédigo ISO plaquita de corte LPGT 010210 ER-GM
Tipo INOX
Radio angular 1T mm
Clase PR1535
Material de corte MD
Avance f, por diente 0,3 mm
Numero de cambios/cortes 2
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Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

Uso V. Codigo ISO
INOX < 900 N/mm? adecuado 160 m/min M
INOX > 900 N/mm? adecuado 120 m/min M
Ti > 850 N/mm? adecuado con restricciones 60 m/min S
himedo maximo adecuado con restricciones
seco adecuado
Aire adecuado
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