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Lima de contactos

Datos de pedido

Número de pedido 519000

GTIN 4009215002058

Clase de artículo 56B

Descripción

Ejecución:
Picada por los dos lados; corte 2 (semifino); longitud total 140 mm; sección transversal 8 × 1,0
mm.
Aplicación:
Para repasar o limpiar intersticios delgados (p. ej. tornillos de contacto).
Norma: DIN 7283

Descripción técnica

Norma DIN 7283

Tipo de producto Lima de contactos

Datos de usuario

Uso Vc Código ISO

Alu Mg adecuado   

Acero < 900 N/mm² adecuado   

Acero < 1400 N/mm² adecuado con restricciones   

Acero < 55 HRC adecuado con restricciones   

INOX adecuado con restricciones   

GG(G) adecuado   

CuZn adecuado   

Plástico, PRFV adecuado   
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Madera adecuado   

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm 576000 100X25

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm 576000 80X20

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm 576000 115X40
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