
Hoja de datos

TextFlow 12

Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango
giratorio

Datos de pedido

Número de pedido 635220

GTIN 3148517944619

Clase de artículo 63V

Descripción

Ejecución:
Con uso habitual, ángulo de trabajo de 6°; con uso del mango giratorio, ángulo de trabajo0º.
Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
Norma:
Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach DIN 3120-C
10 mit Rillen.
Idóneo para :
Insertos accionados a mano.
Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul
Número de dientes: 60

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul

Longitud total 235 mm

Número de dientes 60

Ángulo de trabajo 0 - 6 grados

Tipo de producto Carraca
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