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Llave de espigón para armarios de distribución

Datos de pedido

Número de pedido 623620

GTIN 4003773063018

Clase de artículo 64D

Descripción

Ejecución:
Llave de armario de distribución manejable en forma de mango. Girando el portallaves se
pueden usar 4 perfiles de llave distintos, cuerpo de plástico y las partes funcionales de fundición
a presión de zinc.
Aplicación:
Para armarios de distribución, válvulas de cierre y placas de conmutación.
Idóneo para :
Cuadrado de 5; 6; 8 mm, triángulo de 9 mm, horquilla ⌀ 3–5 mm, asiento para puntas de 1/4
pulgada con imán, ranura en cruz PH2, ranura 1,2×7 mm y para Torx® TX20 y TX25.
Longitud total: 145 mm

Descripción técnica

Longitud total 145 mm

Perfil de salida Destornillador para Phillips

Perfil de salida Llave de vaso triangular

Perfil de salida Llave de vaso hexagonal

Perfil de salida Llave de paletón doble

Perfil de salida Llave de vaso cuadrada
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Perfil de salida Destornillador para tornillos Torx®

Perfil de salida Destornillador para ranura

Tipo de producto Llave de armario de distribución
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