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Alicate pelacables con cizallas para cables “StriX” aislados conforme a VDE,
Longitud total: 180mm

Datos de pedido

Número de pedido 728763 180

GTIN 4003773081319

Clase de artículo 73F

Descripción

Ejecución:
Mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC
60900 / VDE 0682-201.
Con escalonamiento en la boca como ayuda visual para la orientación para el pelado de cables
de longitud constante (11 mm y 16 mm). ⌀ exterior hasta máx. 5 mm.
Mordaza cromada.
Material:
Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total 180 mm

Capacidad de corte hasta ⌀ 5 mm

Capacidad de corte 10 mm2

Quality Dress StriX

Mango Funda de varios componentes

Material Acero especial para herramientas

Superficie cromado
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con tornillo de regulación para ajustar la sección
transversal

sí

Tipo de producto Alicate cortante
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