
Hoja de datos

TextFlow 12

Carro de taller con 4 departamentos extraíbles, Cantidad de departamentos
extraíbles: 4

Datos de pedido

Número de pedido 914700 4

GTIN 4045197892324

Clase de artículo 92V

Descripción

Ejecución:
La construcción de chapa de acero estable del carro de taller lleva un inserto de goma.
Con departamentos extraíbles subdivisibles. Caja de fondo de gran capacidad para el
almacenamiento de herramientas relativamente grandes. Se cierra por persianas metálicas,
bloqueo mediante candado tam. 40.
Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables, de ellas una con
freno de bloqueo, 2 fijas).
Suministro:
Incluido material separador. 6 regletas separadoras 295 mm, 1 regleta separadora 500 mm.
Lacado:
De dos colores con recubrimiento de polvo. Gris claro RAL 7035 combinado con gris antracita
RAL7016.
Extensión cajón (extensión parcial/total): 75 %
Altura: 910 mm
Anchura: 660 mm
Profundidad: 380 mm
Cajón anchura útil: 500 mm
Cajón profundidad útil: 295 mm
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TextFlow 12
Peso: 31 kg

Descripción técnica

Altura 910 mm

Cajón profundidad útil 295 mm

Cantidad de departamentos extraíbles 4

Profundidad 380 mm

Peso 31 kg

Cajón anchura útil 500 mm

Anchura 660 mm

Ejecución con persianas

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 15 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total) 75 %

Tipo de producto Carros de taller

Accesorios

Juego esteras antideslizantes 5 piezas para carro de taller
Tipo 1

914996 1
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