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(SCANGRIP'

Vareja vaadristamattomat akkukayttoiset LED-tyovalaisimet COLOUR MATCH,
Tyyppi: MULTI3

Tilaustiedot

Tilausnumero 081514 MULTI3
GTIN 5708997356531
Tuoteluokka 08C
Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo taydelliseen vdrintoistoon ja erittdin pitka
LEDin kayttoika. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutoihin.
Suunniteltu maalaamokayttoon. Vaihdettava lasinen linssi kestaa kaikentyyppisia liuottimia
my0s paivittdisissa puhdistustoissa. MULTIMATCH 3. Tehokas, kannattava, akkukayttéinen
tyovalaisin viisiportaisella varilampatilan valintamahdollisuudella. Takana akun kapasiteetin
ja jaljella olevan kayttoajan ndytto. Integroitu jalusta, jolla valaisin voidaan asentaa suoraan
Scangrip-jalustaan 081252 1,35-3.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapaiseltd upottamiselta veteen ja polyn sisadantunkeutumiselta (polytiivis) ja
tdydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisalto:

Sisaltaa laturin.

IP-suojausluokka: IP 67

ATEX-vyohyke: ei

Valovirta: 3000 Im

Valaisuaika: 15 h

CRI-arvo: 96

Sisaltyvien akkujen lukumaara: 1

Akkutyyppi: Litiumioni
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Tekninen kuvaus

Varilampdatila
Valovirta
Valaisuaika
Akkukapasiteetti
Sisaltyvien akkujen lukumaara
akun jannite
ATEX-vybhyke
IP-suojausluokka
Energiansyotto
Akkutyyppi
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
CRl-arvo

Paino
Valmistajamerkinta

Tuotetyyppi

Todellinen vari
3000 Im
15h
4 Ah
1
111V
ei
IP 67
Akkukayttoinen
Litiumioni
240 mm
230 mm
96
19709
MULTIMATCH 3

Tyovalaisin
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