tietosivu /b Hoffmann Group

HOLEX

Digitaalinen tyontomitta IP67 pyorealla syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm

 —

Tilaustiedot

Tilausnumero 412749 150
GTIN 4062406101213
Tuoteluokka 42A
Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkea digitaalindyttd. Mittauspinnat on hienohierretty. Tyontomitta on suojattu vedelta
ja polylta. 2 tunnin kayttokatkoksen jalkeen tydntomitta sammuu automaattisesti. Iskunkestava
muovikuori.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapaiseltd upottamiselta veteen ja polyn sisadantunkeutumiselta (polytiivis) ja
tdydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisdlto:

Sisaltaa pariston nro 081560, tunnus CR2032

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali muovi
Lukema 0,0005 tuuma
Syvyysmitta kaytettavissa kylla
Mittausalue 0-150 mm
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Lukema 0,01 mm
Leukapituus 40 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Syvyysmitta 21,6

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 03.04.2024 21:26 1/2



tietosivu

/% Hoffmann Group

Kalibrointi

Standardi

Automaattinen sammutus
Sisaltyvien paristojen lukumaara
IP-suojausluokka

Energiansyotto

A1
ISO 13385
kyll3
1
IP 67

Paristokayttdinen

Mittapoikkeama E MPE +0,03 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteras, INOX

kaikki osat Karkaistu

Pakkaus kestava rasia
Tuotetyyppi Yleiskdyttdinen tyontomitta
Palvelut

DAKkkS-kalibrointiTyontomitta / syvyystyontomitta

enimmaismittausalue 200 mm 021010 200
Kal.lbr0|‘!1.t|T)./ontom|tta / syvyystyontomitta 021000 200
enimmaismittausalue 200 mm

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 081560 CR2032
Syvyysmittapitimen ruuvi 412236
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