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Tyoskentelynurkkaus eLevel-tyoasemalle, 2 nostopylvasta, vaalea Eterlux-
levy

Tilaustiedot

Tilausnumero 920086
GTIN 4045197719768
Tuoteluokka 91P
Kuvaus

HUOMAUTUS: Varin valinta mahdollista

Malli:

Tyoskentelynurkkaus, jossa 40 mm:n kestava tyoskentelylevy ja 2 nostopylvasta. Portaaton
sahkdinen korkeudensaatd. Vain yhdessa 1 eLevel-ty6aseman kanssa. Saato ohjelmoidaan 4
nostoyksikkoon.

Pintakasittely:

Jalkaosa hiirenharmaa RAL 7005, ei muunneltavissa. Nostopylvas eloksoitua alumiinia, ei
muunneltavissa. Sivu- ja takaseindt vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.
Korkeudensaatdalue (tydtason ylareuna) valilla: 700 - 1000 mm

Leveys: 1100 mm

Tyotason pituus: 1000 mm

Tyotason syvyys: 1000 mm

Tyotason paksuus: 40 mm

Paino: 77 kg

Tekninen kuvaus

Korkeudensaatdalue (tyotason ylareuna) valilla 700 - 1000 mm
Paino 77 kg
Tyotason paksuus 40 mm
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Tyotason pituus

Tyotason syvyys
Tyotason pinta

Tyotason materiaali

Leveys

Tyotason pinnoite
Tyo6tason pinnan vari

Sarja

Rakennetyyppi

Tyopisteen korkeudensaato

Tyopenkin/pdydan kantavuus — suurin sallittu tasaisesti
jakautunut tasokuorma (puulla)

Korkeudensaatomalli
Poytalevyn paksuus
Korkeudentasaus

Korkeudensaato portaittain
Varivalikoima

Tuotetyyppi

1000 mm
1000 mm

Pinnoite kestaa erittdin hyvin
naarmuuntumista ja kuumuutta

ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
1100 mm
Eterlux (melamiini/fenolihartsi)
vaaleanharmaa
Tybasema
Terasputkirakenne

700-1000 mm
150 kg

sahkdinen
40 mm
25 mm
25 mm

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Kulmaratkaisu tyopenkkiin
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