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mMato

Kanisteri-kdsipumppu

Tilaustiedot

Tilausnumero 084356
GTIN
Tuoteluokka 08H

Kuvaus

Malli:

Yleiskayttdinen muovikanisterin kdasipumppu kylmavoiteluaineiden, ohentimien, liuottimien,
pakkasnesteiden jne. pumppaamiseen. Mannanvarsi ruostumatonta terasta. Sopii 20-30 litran
muovikanistereihin.

Sopii:

Leikkuudljyt: Nro 084210 koko 20, nro 084220 koko 20. Erittdin tehokkaat kylmavoiteluaine- ja
hiomadljytiivisteet: Nro 084241 koko 20, nro 084260 koko 20, nro 084265 koko 20, nro 084270
koko 20.

Toimituksen sisalto:

Kanisteri-nostopumppu, 2 metrin muoviletku ja poistosuutin, 2 metrin PVC-luovutusletku ja
poistosuutin, liitantaadapteri kanisterille, ulkokierre DIN 61.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkinta KLP-C 25
Syottoteho nostoa kohti 0,251
Tuotetyyppi Tynnyripumppu
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Tarvikkeet

TehokylmavoitelutiivisteHPC VEG Sisalto 20 | 084265 20
Teholeikkuudljy, klooritonAlpha 93 Sisalto 20 | 084210 20
E.rl'chalnn tehokas kylmavoiteluainetiiviste ja sahaoljyCBF 084241 20
Sisalto 20 |

Teholeikkuudljy, jahmead, klooritonDAR 50 Visco Sisalto 20 | 084220 20
Erittain tehokas kylmavoiteluainetiivistePlus Sisalto 20 | 084260 20
Tehohiontadljytiiviste Sisaltd 20 | 084270 20
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