
tietosivu

TextFlow 12

Varrellinen LED-valaisin, Tyyppi: 14

Tilaustiedot

Tilausnumero 928650 14

GTIN 4062406193478

Tuoteluokka 9GH

Kuvaus

Malli:
Erittäin energiatehokas ja samalla valovoimainen jalustavalaisin, jossa on huoltoa tarvitsematon
LED-tekniikka ja joka antaa laajan, yhtäläisen, varjottoman ja häikäisemättömän valon.
Himmennettävissä valaisupään käyttöpainikkeella 30 %:iin asti, muistitoiminto.
Valaisimen jalusta eloksoitua alumiinia. Valaisinpää ABS-muovia. Jalustassa 3D-päälenkki.
3D-nivelvarren toimintasäde 820 mm.
Värilämpötila neutraali valkoinen 5 000 K.
Valaisin sisältää LED-polttimot.
Valaisimen polttimoita ei voi vaihtaa.
Toimituksen sisältö:
Sisältää 1 pöytäpuristimen (puristusväli 0−70 mm). 3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke.
Tehonkulutus: 16 W
LEDien lkm: 24
Värilämpötila: 5000 K
Valaisimen rungon pituus: 360 mm
Lampun rungon leveys: 80 mm
Lampun rungon korkeus: 22,5 mm

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
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Tehonkulutus 16 W

Kannatinvarren ulkonema 830 mm

Värilämpötila neutraalin valkoinen K

Lampun rungon leveys 80 mm

Valaisimen rungon pituus 360 mm

LEDien lkm 24

Lampun rungon korkeus 22,5 mm

Lamppu voidaan vaihtaa ei

Nimellisjännite 250 V

Värilämpötila 5000 K

Kokonaiskorkeus 1070 mm

Pistoketyyppi, tulo C

Virtakytkin kyllä

Tuotetyyppi Työpistevalaisin
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