tietosivu /b Hoffmann Group

Garant crio

Kulmamoduuli tummanharmaa Eluplan-levy, Tyotason pituus: 1000mm

Tilaustiedot

Tilausnumero
GTIN

Tuoteluokka

920103 1000
4062406119591
91P

Kuvaus

Malli:

Tyoskentelynurkkaus tydasemalle. Yksinkertainen rakenne, kulmakannatin teraslevya,
korkeussaadettava tukijalka, kantokyky 150 kg. Manuaalinen korkeussaaté mahdollinen.

Sopii:
Tyoasema mLevel.
Pintakasittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinat vaaleanharmaa RAL 7035,

jauhepinnoitettu.

Tekninen kuvaus

Portaaton korkeuden saato
Paino

Sarja

Leveys

Tyo6tason pinnoite

Kapeneva tason syvyyteen

ei
32kg
Tybasema
1000 mm
Eluplan (muovi), (linoleumipaallyste)

800 mm
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Tyotason materiaali

Korkeudensaatoperiaate

Tyotason pinta

ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
taydellinen rakenne

Pinnoite antistaattinen,
erittain kulumisenkestava,
keskiluja, ei valonkestava

Tyotason syvyys 1000 mm
Pinnoitteen paksuus 2mm
Syvyys 800 mm
Tyotason pituus 1000 mm
Korkeudensaatdalue (tyotason ylareuna) valilla 700 - 1000 mm
Tyotason pinnan vari tummanharmaa
Ohjauspaneelissa ndytto ja muistitoiminto ei
Tyotason paksuus 40 mm
Rakennetyyppi Terasrakenne
Tyopisteen korkeudensaato 700-1000 mm
Tyopenkin/pdydan kantavuus — suurin sallittu tasaisesti

jakautunut tasokuorma (puulla) 101€
Korkeudensaatomalli mekaaninen
Poytalevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm

Varivalikoima

Tuotetyyppi

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Tyoskentelynurkkaus
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