tietosivu /b Hoffmann Group

HOLEX

Adapterisarja rdikkalenkkiavaimelle, Osien lkm: 4

Tilaustiedot

Tilausnumero 614852 4
GTIN 4062406128395
Tuoteluokka 62A
Kuvaus

Malli:

6-kulmainen varsi — kiinnitys lenkkipaahan jousitetun kuulan tai painokappaleen avulla.
Koot 1-3: DIN 3120 -standardin mukainen ulkonelikanta poistimella kuusiohylsyjen
kiinnittamiseen.

Koko 4: DIN 3126 D 6,3 -standardin mukainen kuusiokolo karkien kiinnittamiseen.
Etu:

Sovittimen avulla avainkoon 10, 13 tai 19 mm:n raikkalenkkiavain muuttuu raikaksi.
Raaka-aine:

Kromivanadiiniterasta, kromattu.

Sisalto:

1 kpl kutakin nro 614850: koot 1; 2; 3; 4

Toimituksen sisalto:

a 1 sovitin nro 614850: koot 1; 2; 3; 4

Kiinnike-SW: 10 mm

Kiinnike-SW: 13 mm

Kiinnike-SW: 19 mm

Vaantonelikulma: 1/4 tuuma

Vaantonelikulma: 3/8 tuuma

Vaantonelikulma: 1/2 tuuma
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Tekninen kuvaus

Kiinnike-SW
Kiinnike-SW
Kiinnike-SW
Vaantonelikulma
Vaantonelikulma
Vaantonelikulma

Kiinnityskuusio

10 mm

13 mm

19 mm
1/4 tuuma
3/8 tuuma
1/2 tuuma

D 6,3 mm

Raaka-aine kromivanadiiniterasta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Nelikulmasovitin
Tarvikkeet

Kiintoavain-/raikkalenkkiavainsarja, kotelossa Avainten
maara 5

Kiintoavain-/rdikkdlenkkiavainsarja, kotelossa Avainten
maara 4

Kiintoavain-/raikkalenkkiavain suunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 13 mm

Kiintoavain-/raikkalenkkiavain lyhyt malli Avainkoko 10
mm

Kiintoavain-/rdikkdlenkkiavain kaantyva paa Avainkoko 13
mm

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/raikkalenkkiavain,
suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 19 mm

JOKER 6000 -kiintoavain/raikkalenkkiavain Avainkoko 13
mm

Kiintoavain-/raikkalenkkiavainsarja, kotelossa lyhyt malli
Avainten maara 5

6148105

6148104

614820 13

614816 10

61481213

61487519

61487013

614818 5

61481010
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Kiintoavain-/raikkalenkkiavainsarja, kotelossa Avainten
maara 10

Kaksipdinen raikkalenkkiavain 15° taivutettu Avainkoot
17X19 mm

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/raikkalenkkiavain,

614845 17X19

suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm Sl IO
Kiintoavain-/raikkalenkkiavain suunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 10 mm Sl I
Kiintoavain-/raikkalenkkiavain suunnanvaihto, 15°
taivutettu Avainkoko 19 mm Sl 12
Kiintoavain-/raikkalenkkiavain kddntyva paa Avainkoko 19 614812 19
mm
Kiintoavain-/raikkalenkkiavainsarja, kotelossa kaantyva paa

. e e 614814 5
Avainten maara 5
Kiintoavain-/raikkalenkkiavain lyhyt malli Avainkoko 19 614816 19
mm
Kaksoisraikkalenkkiavain Avainkoot 10X12 mm 614843 10X12

Kaksipadinen rdikkalenkkiavain 15° taivutettu Avainkoot 614845 10X11

10X1T1 mm

Kiintoavain-/raikkalenkkiavain lyhyt malli Avainkoko 13 614816 13
mm

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/raikkalenkkiavain, 614875 13
suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 13 mm

JOKER 6000 -kiintoavain/raikkalenkkiavain Avainkoko 19 614870 19
mm

K||ntcoavaln-"/.r'a'likkalenkklavamsarja, kotelossa kaantyva paa 614814 10
Avainten maara 10

K|mFoavaln—”/'r‘a.l.kkalenkklavalnsarja, kotelossa lyhyt malli 614818 10
Avainten maara 10

JOKER 6000 -kiintoavain/raikkalenkkiavain Avainkoko 10 614870 10

mm

Kaksipdinen raikkalenkkiavain 15° taivutettu Avainkoot

12X13 mm 614845 12X13

Kiintoavain-/raikkdlenkkiavain kaantyva paa Avainkoko 10
mm

61481210
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Raikkalenkkiavaimen sovitin Tyyppi 4 614850 4

Raikkalenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1 614850 1

Raikkalenkkiavaimen sovitin Tyyppi 2 614850 2

Raikkalenkkiavaimen sovitin Tyyppi 3 614850 3
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