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@ BOSCH
LED-akkuvalaisin, 12 V, Tyyppi: GLI12330

Tilaustiedot

Tilausnumero 073203 GLI12330
GTIN 3165140741750
Tuoteluokka 03B
Kuvaus

Malli:

12V -tydvalaisin, jossa on 10 LEDia ja kaksi kirkkausasetusta. Saadettava kulma enintaan 200°,
ripustuskoukut, sulkurenkaat ja integroitu magneetti.

Toimituksen sisalto:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit |6ytyvat numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

akun jannite 12V
Valmistajamerkinta GLI 12-330
Sisaltyvien akkujen lukumaara 0
Akkutyyppi Litiumioni
Paino ilman akkua 3009
Energiansyotto Akkukdyttdinen
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Valovirta 330Im
Kallistusalue 0 - 200 astetta
ATEX-vyohyke ei
Tuotenimen maarite 12V
sopiva akku — toimittaja/akkutyyppi/jannite Bosch 12V
Tuotetyyppi Tyovalaisin
Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujannite B12 V 073851 B12
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujannite B12 V 073855 B12
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